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NTC选型为NTCG164BH103JT1 TDK，R21、R24计算公式参考BQ24610手册21页公式8

R7、R8决定充电电流，具体公式见BQ24610手册11页公式2、3、4

R11、R16最终充电电压，计算公式见BQ24610手册第16页公式1
此处取值方便，取R11为715K，计算出的输出电压为17.115V

L2、C23、C24取值见手册第30页Table4

J1为直流输入端，输入电压范围5-28V

J2接电池
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