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* ADC输入阻抗较低时，该电容不上件

*

*

滤波电容默认不上件，若信号干扰大，可上件

差分一阶低通滤波器，截止频率：132Hz，f=1/(2π*RC)

预设截止频率f=1/(2π*1.414*RC)，56.2Hz

二阶有源Sallen-Key型低通滤波器（巴特沃斯），

分流器
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