正常情况下，每次step值结束后直接返回初始状态
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异常情况下：最后一次根据设置是1.84v结束，但是会随机出现1.88v，1.92v，2.0v，逻辑并没有抓到给DAC配置超过1.84V的code值数据
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测试1：
最后一个step电压值正常为1.346V
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测试2：

最后一个step电压值正常为1.945V
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