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Mode配置说明：
直接对地=6PWM
47K对地=3PWM
悬空=1PWM
连到DVDD=独立PWM
设计直接对地
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电荷泵说明：电流25mA
Vm>12,Vvcp=Vm+11V
Vm<12,Vvcp=2Vm-1.5V
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Gain放大系数配置说明：
直接对地=5
47K对地=10
悬空=20
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Idrive/Vds配置说明：
连到DVDD=1/2A,Disable
18K上拉DVDD=0.57/1.14A,1.88V
75K上拉DVDD=0.26/0.52A,1.13V
悬空=0.12/0.24A,0.6V
75K下拉地=0.06/0.12A,0.26V
18K下拉地=0.03/0.0.6A,0.13V
直接对地=0.01/0.02A,0.06V
设计Idrive悬空，Vds75K下拉地

R11

60R4

2n2
C16

DCBI电流放大输入输出关系：
Vso=Vref/2-I*Rsense*G
ain

CAL

CAL配置说明：
为高，芯片对电流放大器自动标定输入偏置电压
为低，电流放大器正常功能
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