  上一个邮件CC3000的问题2 问题3已解决。

CC3000首次配置仍然不能连接，自动连接和手动连接都未能配置成功。

如何使用超级终端进行首次配置？？

自动连接步骤：

安装软件CC3000_FRAM_Sensor_App_Setup_v1.0.9.exe

设置无线接入点，接上TL-WR740N无线宽带路由器的电源和网线
通过USB线连接FRAM开发板和电脑
下载sensor APP
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将电脑通过无线方式接入到无线接入点

运行CC3000 FRAM sensor GUI
选择auto
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选择china kit  （world wide kit 也尝试选择过）
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出现串口自动配置界面如下图：（图中Access Point SSID部分与手册不一致，没有显示无线接入点的SSID）
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10 最后GUI界面一直黑屏，停在这里，LEDs2 到LEDs6也没有点亮
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下面是手动连接步骤，同样没有连接成功

手动连接步骤： 

安装软件CC3000_FRAM_Sensor_App_Setup_v1.0.9.exe

设置无线接入点，接上TL-WR740N无线宽带路由器的电源和网线
通过USB线连接FRAM开发板和电脑
下载sensor APP
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将电脑通过无线方式接入到无线接入点

运行CC3000 FRAM sensor GUI
选择manual
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选择所使用电脑的无线网卡
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按MSP430 FRAM板上S1按键，使CC3000处于First Time Configuration 模式下，

此时LED8  进 入 闪 烁 状 态 。 

查看无线接入点上的SSID ：TP-LINK_307EFA

使用电脑连接网络名为TTTETP-LINK_307EFA0的网络
  11.1 断开所有网络连接 ，增加一个网络TTTETP-LINK_307EFA0
11.2 设置
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点击仍然继续
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[image: image14.png]Set temperature threshold for alarm (F). Setaccelerometer threshold for alarm (g's).
= =
078.000 001500 ¢ »

and that the C

e





Sensor GUI不工作

测试过多台电脑，出现同样的状况

手动连接配置CC3000，使用另一台电脑还是使用与CC3000连接的电脑？？？ 

