测试程序过程如下： 

* master dsp对slave dsp 进行基本IO写操作，写入的空间为REMOTE_ADDRESS

 * master dsp向slave dsp发送门铃，通知写操作完成，在slave dsp的INTC模块vect4产生中断

 * slave dsp中断操作，把数据转移到REMOTE_ADDRESS+256

 * slave dsp向master dsp发送门铃操作，通知master dsp可以进行读操作

 * master dsp将读回来的数据与发送的数据进行比较，检验误码率
该测试程序在别的板子上跑是好的，也是两片6455直连。

系统是两片TMS320C6455ZTZ（1Ghz）直连，srio采用port0通讯，每次加电配置srio时最后一步查询port0时如图1 response.data=0而不等于所要求的0x2，导致在该处停滞。
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                                  图1

查手册知道，response.data=0表示srio的input and output ports not initialized
response.data=2表示initialized
但是时钟和供电都同卓的板子一样。
