在您的设计中之所以出现操作异常，是因为LED参数选择错误，见如下操作：

首先进入设计页面：
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 如果不知道LED的详细参数，您需要在configure LED中不勾选“Custom LED” 而是在底下的LED列表中找到合适的LED,如“XRCWHT-L1-R250-00901” Vf是3.5V, 电流是3.5A, 符合您的参数， 点击“Open design ”得到电路设计图
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电路图放大如下：
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如果您选择“Custom LED” 就是自定义LED参数，但是如果定义得不对，就会出现您之前所得到的异常：
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