关于UCC28083D供电脚VDD击穿问题报告

1、故障现象：UCC28083D 8脚VDD对地击穿

2、故障数量：贵公司给我的20片样品全部都是该现象，全军覆没（以前在另一个单位时，使用过该芯片，采用同样电路原理没有该现象）。

3、损坏现象描述：输出加载后输入供电8脚VDD短路，用万用表测试芯片8脚对地击穿。
4、测试示意图：
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图1

5、测试VDD启动波形图：
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图2
图2是VDD击穿时的波形图，启动三个周期后VDD电压直接拉到地，然后输出就没有了，测试芯片8脚已经短路，现象特别奇怪，重启三次后VDD就击穿了，VDD最高电压为12.6V，图2是我根据存储示波器抓拍图绘制的。
6、实际应用电路原理图(输入40-160，输出12v   8A.)
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