这颗IC输入电压范围是3-22V, 输出最大电流1A . 采用的是 BUCK工作模式,
价格方面:虽然这颗IC,与国内的部分IC,功能有点相似,并且价格有点贵,但是本公司用这颗IC做出口的电源,其实相对来说也不是很贵.

功能方面:1.虽然大部分功能和国内的IC相同,但是TI的做的比较精细.

2.内部的NMOS做到了300mΩ,

3.恒流精度比国内的高,国内的IC在烧机的时候,电流会随着时间的推移,漫漫的往下掉,一般4个小时下来,有30-50MA左右,而TI这颗IC大概就是10MA左右.我个人是很满足的了.以上的电流问题,或者是我个人还没有调好吧.

以上是我的简单分享.
