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VOUT：1.2V----2.0V

输出电压：1.5V----3.5V

最小放大倍数=5/4
最大放大倍数=7/4

PCM从模式时分复用

载波信号

输入电压：1.5V----3.5V

VI：1.2V----2.0V

最大放大倍数=4/5
最小放大倍数=4/7

差分信号输入

单端信号输入

差分信号输出

单端信号输出
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