使用EVM-K，通过USB与PC机相连。想测试一下在一片3254上，声音进、声音出。采用率32k。以下为时钟配置，按你在前些帖子中说明的。
谢谢！
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'NOTE:PLL / Divider power shouid be applied the following order: PLL' > 'NDAC / NADC' > MDAC / MADC
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