基于MSP430G2553的数字钟和电源管理

功能介绍：       

简单的来说就是一个数字钟(屌丝工科男送妹子的礼物)。详细叙述就是一个集成了锂电池充放电管理，具有年月日时分秒，三键(后来改成了四键控制，加了个减计数键)控制，时间数据可保存，可通过串口(或蓝牙)调节，带有亮度可调大功率LED的一个数字钟(其实也比较简单)。
二、方案描述：
  1.电源采用3.7V锂电池，430和1.3寸OLED供电采用TI的TPS62240，电压1.8V就可以工作，430下载程序，要把电压调到2.2V以上，大功率LED供电采用TPS61230，加了个电位器调节输出电压大小，不用大功率LED功耗低于15mW，还是比较大，有时间调一下，诺基亚的那个屏；
    2.电源充电管理TI的BQ24165；
   3.放电管理DW01+N-MOS，实际上是不行的，过放电压太低了，要串两个二极管；
   4.串口没有留接口，程序写了；
   5.存储430内部Flash。
原理图
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四、源代码
比较多，OLED的没有上传，
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五、实物展示
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